Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

WROLY

Strato precizinis ploksciojo slifavimo diskas DxTxH (mm), 300x50%x76,2

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 590420
GTIN 9003176645069
Produkty klasé 53Y
Aprasymas

Modelis:

- Universaliai naudojamas svytuokliniam slifavimui, Zymiai reciau reikia keisti diskus
dirbant kasdien.

- Visoms standartiniy formy, jrankiy ir stakliy gamybos slifavimo stakléms, pvz.: Jung,
ABA, Blohm, Elb, Magerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.

- Butinas ausinimas emulsija, medziagy, kuriy apdirbimo metu gaunamos ilgos drozlés,
atveju butinas geras ausinimas tepalu.

Labai nasas ploksciojo slifavimo diskai, kuriy poréta struktira mazina termines apkrovas ir

deimantinis galandimo diskas dyla minimaliai.

Specialiai apdorotas aukstos kokybés korundas, skirtas nelegiruoto ir silpnai legiruoto,

negrudinto plieno apdirbimui.

7 forma su iS$éma abiejose pusése.

Paskirtis:

Pirminiam apdirbimui (rupiajam apdirbimui).

Specifikacija:

F13A46HH11V-Strato silpnai legiruotas plienas.

Pastaba:

Profiliniai ploksciojo Slifavimo diskai tiekiami pagal uzsakyma.

Forma: 7

IS$émos gylis G 2: 10 mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Techninis aprasymas

Slifavimo budas

Slifavimo priemoniy kodas
Forma

Disko @ D

Disko plotis T

Produkto pavadinimo pozymis
Kiaurymés g H

I$émos & P

ISémos gylis F 1

I$émos gylis G 2

Produkto rasis

Ploksciasis Slifavimas
A
7
300 mm
50 mm
300x50x76,2
76,2 mm
155 mm
10 mm
10 mm

Ploksciojo slifavimo diskas

Vartotojo duomenys
Paskirtis V. ISO kodas
Alu Mg ribotai tinka
Plienas <900 N/mm? tinka
Plienas <1400 N/mm? tinka
Plienas <55 HRC tinka
INOX ribotai tinka
Ketus (G) ribotai tinka
CuZn ribotai tinka
Uni ribotai tinka
drégnas, maks. tinka
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