Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HOLEX

Atviras dvikilpis verzliaraktis, Rakto dydis: 12X14mm
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Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 619705 12X14
GTIN 4045197673374
Produkty klasé 62A
Aprasymas
Modelis:

Kaldintas Stampuojant; su pastorintu ziedu, todél ypac tvirtas; tikslls rakty dydziai. 10° lenktos
galvutes.

Patogi ovali rankena, labai tvirtas. Iki dydzio 12x14 mm su Sesiabriaune kilpa — nuo dydzio 14x17
mm su dviguba Sesiabriaune.

Standartas:

DIN3118/1SO 3318

Apdirbama medziaga:

Chromo vanadzio plienas, chromuotas.

Techninis aprasymas

maksimalus kilpos @ D, maks. 22,8 mm
Rakto dydis , 12 mm
maksimalus kilpos aukstis h; .. 10,5 mm
Rakto dydis , 14 mm
Raktoilgis L 174 mm
maksimalus kilpos @ D, maks. 25,3 mm
maksimalus kilpos aukstis h; . 8,5 mm
Rakty dydziy matmenys metrais
Norma DIN3118/1SO 3318
Ziedo padétis 10 laipsniai
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Medziaga Chromo vanadzio plienas
Pavirsius chromuotas

Produkto rasis Verzliaraktis
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