Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Dvigubas uzmaunamas raktas, Rakto dydis: 6X7 mm

| ——

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 620500 6X7
GTIN 8414909014891
Produkty klasé 66B
Aprasymas

Modelis:

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui.
Labai stiprus, su giliu vidiniu $eSiabriauniu varztams.

Standartas:

Ahnlich DIN 896 A.

Apdirbama medziaga:

Chromo vanadzio plienas, chromuotas.

visas ilgis: 103 mm

Kiaurymé sukimo vamzd. &: 3,2 mm

Koto isorinis SeSiabriaunis S: 7 mm

Techninis aprasymas

Koto isorinis SeSiabriaunis S 7 mm

visas ilgis 103 mm

Rakto dydis , 7 mm

Rakto dydis , 6 mm
Kiaurymé sukimo vamzd. & 3,2 mm
Perdavos profilis galvutés 6-briaunés
Gamintojo metodas kaldintas
Medziaga Chromo vanadzio plienas
Pavirsius chromuotas
Produkto rasis Uzmaunamas raktas
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Priedai

Dvipusiy uzmaunamy rakty rinkinys Rakty skaicius 9 620600 9
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