Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Grudintos soninio kirpimo znyplés, chromuotos, rankenos su apvalkalais,
Visas ilgis: 180mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 723040180
GTIN 4045197416995
Produkty klasé 71B
Aprasymas

Modelis:

Tvirta galvuté su indukciniu badu papildomai gradintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC).
Jlietas lankstas. Didelis pjovimo nasumas dél optimalios transformacijos.

Chromuotos replés, rankenos su ergonomiskai optimizuotais keliy komponenty apvalkalais su
patogiu paimti Haptoprene pavirsiumi.

Paskirtis:

Visoms vielos rtsims (patvarios net ir kerpant kietg vielg). Tinkamos naudoti net ir esant
didZiausioms bei nuolatinéms apkrovoms.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medziaga:

Chromo vanadzio plienas, kaldintas stampavimo budu ir gradintas alyva.

Techninis aprasymas

Kerpa stygy vielg, kurios & iki 2,2 mm
Kerpa minksta viela iki & 3,8 mm
visas ilgis 180 mm
Kerpa kietg vielg iki & 2,7 mm
Norma DIN ISO 5749

Daugiakomponenciai apvalkalai su

Rankena patogiu laikyti Haptoprene pavirSiumi
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Gamintojo metodas Aém(te)r:_j)gug(;l];ienézr;dRuCI;ciniu
MedZiaga Chromo vanadzio plienas
Pavirsius chromuotas
Sustiprintos Soninio kirpimo znyplés ne

su atidarymo spyruokle ne

Produkto rasis pjaunancios znyplés
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