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Kei¢iama uzspaudimo galvute, Tipas: 1,5
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Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 729624 1,5
GTIN 4045197200129
Produkty klasé 71B
Aprasymas

Modelis:

- Tikslus uzspaudimas dél linijinés eigos

- Didesnis universalumas ir mazesni kastai dél greitojo keitimo sistemos be jrankiy

- Garantuotai tokie pat geri uzspaudimo rezultatai pagal DIN arba EN dél gamykloje
sureguliuoty kei¢iamy galvuciy ir baziniame jrankyje integruoto priverstinio blokavimo
jtaiso

- Nuolat teisinga kontakto padétis uzspaudimo galvutéje dél patikimai veikiancio
kontakto padéties reguliatoriaus

- ldealiai tinka darbams sunkiai prieinamose vietose dél savo mazos, patogios
konstrukcijos.

Su izoliacijos stabdikliu saugiam kontakty iSdéstymui.

Paskirtis:

Elektronikos jungciy apdirbimui.

Tinka:

Pagrindinis jrankis Nr. 729611. Universalios galvutés: iki 1,5 mm?; ploksti kistukai ir gilzés: F2,8;

laikmatis Tyco Junior Power Timer: Laikmatis ir TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; lli+ ir M

serija; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.

Techninis aprasymas

laido skerspjaviui 0,1-1,5mm’

Produkto rasis Suspaudimo jrankis
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