Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Soninio kirpimo znyplés tiksliosios mechanikos darbams, standartinés
formos, SFW, Visas ilgis: 110mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 725390 110
GTIN 4045197166364
Produkty klase 71B
Aprasymas

Modelis:

Siaura vir§iiné, pjaunanciosios briaunos gruadintos indukciniu badu ir tiksliai nuslifuotos, su
smailia pjovimo galvute.

Kojelés su plastikinémis rankenomis ir spyruokle.

Apdirbama medziaga:

Chromo vanadzio plienas, kaldintas Stampavimo budu ir gradintas alyva.

Techninis aprasymas

visas ilgis 110 mm

Kerpa minksta vielg iki & 0,3-1,2mm
Kerpa vidutinio minkstumo vielg iki & 0,3-0,8 mm
Pjovimo briaunos nuozula labai maza nuosklemba
Rankena Plastikinis apvalkalas

o ASmenys grudinti indukciniu

Gamintojo metodas s vl e
budu ir preciziskai nuslifuoti

Chromo-vanadzio plienas, kaldintas

MedZiaga $tampavimo badu ir gradintas alyva

Produkto pavadinimo pozymis SFW
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Kojelés su atidarymo spyruokle taip
Produkto rasis pjaunancios znyplés
Priedai

Spyruokliy rinkinys2 vnt. 719270
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