Duomeny lapai /b Hoffmann Group

>

Soninio kirpimo znyplés plastikui, lenktos 85°, KW, Visas ilgis: 160mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 725570 160
GTIN 4003773046820
Produkty klasé 73F
Aprasymas

Modelis:

Tiesios pjaunanciosios briaunos trumpiems pjuviams be astriy kampy. Galvuté poliruota, kojelés
su plastiko apvalkalu ir spyruokle.

85° lenkta galvute.

Paskirtis:

Tiesiam plastmasés pertekliaus nukirpimui (netinka metalui).

Standartas:

DINISO 5743

Apdirbama medziaga:

Vanadzio plienas, kaldintas ir gradintas alyva.

Techninis aprasymas

visas ilgis 160 mm

Pjovimo briaunos nuozula be nuosklembos

Rankena su plastikine danga

Medziaga vChromo-.vanad_iio plien_as., kaldintas
Stampavimo badu ir gradintas alyva

Pavirsius poliruota

Galvute lenktas 85°

Produkto pavadinimo pozymis KW
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Su atidarymo spyruokle taip
plastikui taip
reguliuojamas tvirtinimo varztas ne

Produkto rasis pjaunancios znyplés

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 22:21 2/2



