Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Soninio kirpimo Znyplés plastikui, lenktos 20°, KW, Visas ilgis: 130mm

S—
Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 725700 130
GTIN 2050001705938
Produkty klase 76B
Aprasymas
Modelis:

ASmenys tiesus, trumpiems, neastriems pjuviams. ASmenys lenkti, lengvai kerpa. Kojelés su
neslidziomis guminémis rankenomis ir spyruokle. 20° lenkta galvuté.

Paskirtis:

Tiesiam plastiko pertekliaus nukirpimui (ne metalui).

Apdirbama medziaga:

Specialusis jrankiy plienas, juodintas.

Techninis aprasymas

visas ilgis 130 mm

Pjovimo briaunos nuozula be nuosklembos
Rankena su plastikine danga
MedZiaga Specialusis jrankinis plienas
Pavirsius juodintas

Galvute lenktas 20°
Produkto pavadinimo pozymis KW

Su atidarymo spyruokle ne

plastikui taip
reguliuojamas tvirtinimo varztas ne
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Produkto rasis pjaunancios znyplés
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