Duomeny lapai /b Hoffmann Group

EB S
Standartiniy atsuktuvy rinkinys su plastikinémis rankenomis varztams su
ipjova, ASmeny plotis b: 3,5mm

S

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 662000 3,5
GTIN 7610733085743
Produkty klasé 63E
Aprasymas

Modelis:

Kaltiné gelezté, briauna tiksliai pritaikyta standartinéms varzty jpjovoms.

»Classic” rankena i$ skaidraus, smugiams atsparaus plastiko (be kadmio). Gelezté iS PB Swiss
Tools specialaus lydinio, didziausio galimo kietumo ir ypatingo tagsumo. Su ploks¢iai paraleliai
suzemintais aSmenimis. Pavirsius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juodi.
Standartas:

Ahnlich DIN 5265 Form A.

Pastaba:

llgiausia standartiniy atsuktuvy eksploatavimo trukmé garantuojama, kai atsuktuvai naudojami
juos tiksliai pritaikant prie standartiniy varzty jpjovy (zr. dalj su lentelémis). Varzty jpjovos
nepazeidziamos parenkant tinkamo dydzio atsuktuva.

Techninis aprasymas

Geleztés ilgis 90 mm
A3meny plotis b 3,5mm
Geleztés apibudinimas 1

visas ilgis 180 mm
ASmeny / briaunos storis a 0,5mm

Serija Classic
Perdavos profilis Ploks¢ias atsuktuvas
Produkto rasis Atsuktuvas
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