Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Soninio kirpimo znyplés elektronikai Super Knips®, siauros, KW, Visas ilgis:
125mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 726610 125
GTIN 4003773039778
Produkty klasé 73F
Aprasymas

Modelis:

Plona virsuné su tiksliai nuslifuotomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su keliy
komponenty apvalkalais, su spyruokle.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medziaga:

Specialusis jrankiy plienas, juodintas.

Techninis aprasymas

Galvutés plotis 12,5 mm

visas ilgis 125 mm

Kerpa varine viela iki & 0,2-1mm

Pjovimo briaunos ilgis 9 mm

Pjovimo briaunos nuozula be nuosklembos
MedZiaga Specialusis jrankinis plienas
Galvutés forma plona

Norma DIN ISO 9654
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Gamintojo metodas Aémtle)r:_j)gug(;usiien;ioi r|1_|dRuCI;ciniu
Pavirsius juodintas
Produkto pavadinimo pozymis KW

Su atidarymo spyruokle taip

su vielos laikikliu ne

Produkto rasis pjaunancios znyplés
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