Duomeny lapai /b Hoffmann Group

FISCH"

Forstner grazty rinkinys medinéje dézuteéje, Grazty skaicius: 6

0

10T
Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 795160 6
GTIN 9002696303022
Produkty klasé 76H
Aprasymas
Modelis:

Su dviem pjovimo briaunomis ir cilindriniu kotu.

Specialus plienas; standartinis medienos, dalinai ir kietmedzio, grezimas. Astrios pjovimo
briaunos uztikrina Svary aklinyjy kiaurymiy pjovima, tuo paciu sumazinamas perkaitimo pavojus.
Paskirtis:

Svariy, tiksliy matmeny aklinyjy ir apvaliyjy kiaurymiy grezimas.

Standartas:

DIN 7483 G

Turinys:

Sudarytas i$ Nr. 795150.

Turinys:

Graztas Nr. 795150: po 1 vnt. dyd. 20; 25; 30; 35; 40; 50

Techninis aprasymas

Grazty skaicius 6

%) 20 mm
%) 25 mm
%) 30 mm
%) 35mm
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Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

%) 40 mm

%) 50 mm
Pakuoté Medinis déklas
Produkto rasis Medienos graztas
Priedai

Forstner graztas Grazto @ 40 mm 795150 40
Forstner graztas Grazto @ 30 mm 795150 30
Forstner graztas Grazto @ 20 mm 795150 20
Grazto ilgintuvas Koto @ 8 mm 7952708
Grazto ilgintuvas Koto @ 10 mm 79527010
Forstner graztas Grazto @ 35 mm 795150 35
Forstner graztas Grazto @ 25 mm 795150 25
Forstner graztas Grazto @ 50 mm 795150 50
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