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Kompaktiškas vamzdžių pjoviklis

Užsakymo data

Užsakymo numeris 818500

GTIN 4018754035885

Produktų klasė 83A

Aprašymas

Modelis:
Korpusas pagamintas iš štampavimo būdu kaldinto plieno, chromuotas. Platūs kreipiamieji
ratukai pjauna labai tiksliu kampu. Lengvaeigis sraigtas pjovimo ⌀ nustatyti. Rankenoje
integruota freza vidiniam vamzdžio paviršiui apdirbti.
Paskirtis:
Universalus pjoviklis variniams, aliuminiams, žalvariniams, kieto plastiko ir plonasieniams
plieniniams bei nerūdijančiojo plieno vamzdžiams.
Atsarginė dalis:
Atsarginis varžtas Nr. 818700 pjovimo ratukui, atsarginis ratukas Nr. 818800.
Pjovimo ratuko ⌀: 20 mm
Pjovimo ratuko plotis: 6 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė: 4,8 mm
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀: 3 - 35 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo ratuko plotis 6 mm

Pjovimo ratuko ⌀ 20 mm

Pjovimo ratuko kiaurymė 4,8 mm

vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 3 - 35 mm

Priedai
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Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis
Vamzdžiams, kurių ⌀ iki 35 mm

814920 35

Rulonas 818800

Atsarginis pjovimo ratukas 818600

Ritininis kaištis 818700
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