Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas be jstatomo
irankio, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 655235 200
GTIN 4018754222834
Produkty klasé 63A
Aprasymas

Modelis:

Tikslus elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas patikimai uzverzia varztus
ir patikrina jy priverzima. Aiskus OLED ekranas su spalvotais rodmenimis, labai paprastas meniu
valdymas. Tvirtas raktas, kurj galima naudoti greitai ir universaliai naudojant ,Tiesioginj rezima”.
Galima suprogramuoti iki 200 vartotojui specifiniy sukimo atvejy, kuriuos galima pavaizduoti
schemose. 4 matavimo rezimai: sukimo momentas ir sukimosi kampas. Labai patikimi rezultatai,
nes sukimo momentas matuojamas kontroliuojant kampa, o kampas - kontroliuojant sukimo
momenta. Programuojamas kompiuteriu, slaptazodziu galima apsaugoti nuo pasaliniy prieigos.
Sukimo kampa galima matuoti be kontrolinés svirties. Darbiniai rezimai Peak (maksimali verteé) ir
Track (esamoji verté).
Raktas galima valdyti ir iSjungimo rezime. Pasiekes nustatyta sukimo momentg arba sukimo
kampa, raktas atsilaisvina ir iSgirstamas bei pajuntamas toks pat signalas, kaip ir standartinio
mechaninio dinamometrinio rakto.
Mato vienetai: Nm, Ibfft, Ibfin.
- Perjungiama terksle
- Paprastas duomeny suvedimas: Jei jrankio paties ilgis kitas, reikia jvesti nauja verte.
Nebereikia sudétingai skaic¢iuoti pagal formules.
- QuickRelease: Patikimas uzfiksavimas ir greitas jstatomy jrankiy keitimas.
- Duomeny iSvadas: USB sasaja leidzia kompiuteryje nuskaityti ir jvertinti iSsaugotus
duomenis.
- Paprastas naudojimas: Funkcijos pasirenkamos mygtukais su rodyklémis. Aiski ir
paprasta meniu struktura.
- Ispéjamieji signalai: — akustinis (zvimbimas) — optinis 3 LED-ais spalvotame ekrane
- 2K rankena: Atspari alyvai, tepalams, kurui, Skydrol.
Elektromechaninis dinamometrinis raktas MANOSKOP® 714 sujungia biska, kas geriausia, i3
abiejy pasauliy. Vartotojams naudingas tikslus elektroninis matavimas, taciau jie taip pat jaucia ir
girdi pazjstama mechaniniy dinamometriniy rakty ,spragteléjima”.
Standartas:
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Gepriift nach DIN EN 1SO 6789.

Pjovimo rezimai:

Brézinio ir formulés legenda:

|, = svirties ilgis be jstatomo jrankio

|, = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l; = svirties ilgis, jskaitant gamyklinio kalibravimo matmenj

l, = jpjovimo jrankio matmuo

L = bendras jrankio ilgis

T, = nustatomas sukimo momentas
T, = nurodytas sukimo momentas
Tiekimo sudétis:

Tvirtas plastikinis lagaminas (dyd. 400, lakstinio plieno dézeje) ir 4 baterijos (1,5 V Micro /
AAA /LR3), USB duomeny perdavimo laidas ir programiné jranga SENSOMASTER 4 matavimo

duomenims perduoti.
Pastaba:

Atitinkama Bluetooth modulj galima uzsakyti el. parduotuveje (Nr. 52110220).

Techninis aprasymas

Paleidimas

Svoris

Jstatomy jrankiy laikiklis

maksimalus sukimo momentas
Uzverzimo momento matavimo tikslumas
Kei¢iami jrankiai

Sukiy momento ribos

Sukiy momento ribos

Jmontuoty baterijy Nr.

Baterijy kiekis

Sukiy momento ribos

Serija

Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l,]

Prijungimo forma

Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l;]

Reguliuojama atlaisvinimo verté

0,1 Nm
1360 g
14x18 mm
200 Nm
+2 %
Jstatomas jrankis
20-200 Nm
15 - 150 Ibfft
081557 LR3
4
180 - 1800 Ibfin
MANOSKOP® 714

25 mm

jstatomiems jrankiams
(staciakampis laikiklis)

541 mm

reguliuojama
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Atlaisvinimo principas

Bendras ilgis L

Norma

Svirties ilgis be jstatomo jrankio [l;]
Indikatorius

Padalos verté, pasirenkama
Padalos verté, pasirenkama
Padalos verté, pasirenkama
Matavimo budas

Matavimo budas

Feedback

Feedback

Atlaisvinimo vertés nustatymas
Kalibravimas

Kalibravimas

Kalibravimas

Priverzimo kryptis

Patikros protokolas

Sasaja

Sukimo kampo matavimo tikslumas
Duomenys protokoluojami
Matavimo prietaisai

Suveikimo signalas

Suveikimo signalas

Suveikimo signalas

Maitinimas

Produkto rasis

/% Hoffmann Group

greitas mechaninis atlaisvinimas
547 mm
DIN EN ISO 6789
516 mm
skaitmeninis
Nm
Ibfin
Ibfft
Sukimo momentas
Sukimo kampas
rodantis
rySkus
skaitmenin., reguliuojam.
03
05
01
Desininis ir kairinis priverzimas
Gamintojo patikros sertifikatas
USB sasaja
+1 %
taip
elektronine
optinis
akustinis
jutiklinis
Baterijos

Dinamometrinis raktas

Paslaugos
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DAKKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus
sukimo momentas 1000 Nm

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo
momentas 400 Nm

020020 1000

020010 400

Priedai

Jstatoma perjungiama terkslé Pavaros kvadrato tipas 2-3/4
in

Jstatoma perjungiama terkslé Pavaros kvadrato tipas 2-1/2
in

Sarminés mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3
Sarminés mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

Jstatoma perjungiama terkslésu iSmetikliu QuickRelease
Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

Jstatoma perjungiama terkslé Pavaros kvadrato tipas
2-3/4HDin

657600 2-3/4

657600 2-1/2

081561 LR3
081551 LR3

657590 2-1/2

657600 2-3/4HD
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