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A7STAHLWILLE )"

Dinamometrinis raktas QuickSelect be jstatomo jrankio, Maksimalus sukimo
momentas: 400Nm

e

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 657094 400
GTIN 4018754139552
Produkty klasé 63A
Aprasymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiskas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir
atsilaisvinantis. Tikslumas islieka ir po keliasdeSimt tukstanciy priverzimy, nes visos susidévincios
dalys pagamintos i$ aukstos kokybés medziagy, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam
apkraunamas. Korpusas ir rankena i$ tvirto, kvadratinio skerspjuvio vamzdzio. Matavimo skalés
reguliuojamos. Priverzimas kairén — perkisus jstatoma jrankj.

Be jstatomo jrankio (bazinis modelis); tinkami jstatomi jrankiai Nr. 657582 — 657950. Mato

vienetai: Nm, Ibfft.

Privalumai:

- Ergonomiskos formos 2K rankena, atspari agresyviems skys¢iams, pvz., kurui, Skydrol ir
t.t.

- Langelis saugo nustatymo skale nuo purvo ir sugadinimo.

- Greitas, tikslus ir patikimas nustatymas: Reguliavimo mygtuka patraukti, sukant
nustatyti norima verte ir paspaudimu uzfiksuoti. Reguliavimo mygtukas juda lengvai,
nes nereikia jveikti spyruoklés jegos.

Funkcija:

Pasiekes nustatytg verte, raktas duodamas signalg (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jj po to i$

karto galima naudoti vél.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentg galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mazy serijy

gamybai.

Standartas:

Geprift nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo rezimai:

Brézinio ir formulés legenda:

l, = svirties ilgis be jstatomo jrankio
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|, = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

; = svirties ilgis, jskaitant gamyklinio kalibravimo matmenj

l, = jpjovimo jrankio matmuo

L = bendras jrankio ilgis

T, = nustatomas sukimo momentas
T, = nurodytas sukimo momentas
Pastaba:

Sukimo momento tiksluma galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos

pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprasymas

maksimalus sukimo momentas
Svoris

Indikatorius

Jstatomy jrankiy laikiklis
UzverZimo momento matavimo tikslumas
Priverzimo kryptis

Keic¢iami jrankiai

Skalés padalijimas, 1 padala =
Sukiy momento ribos

Sukiy momento ribos

Norma

Svirties ilgis be jstatomo jrankio [l;]

Atlaisvinimo vertés nustatymas
Prijungimo forma

Bendras ilgis L

Padalos verté, pasirenkama
Padalos verté, pasirenkama
Atlaisvinimo principas
Matavimo budas

Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l;]

400 Nm
1655¢
analoginis
14x18 mm
+3 %
Desininis ir kairinis priverzimas
Jstatomas jrankis
2Nm
80-400 Nm
60 - 300 Ibfft
DIN EN ISO 6789
564 mm
su nustatymo skale

jstatomiems jrankiams
(staciakampis laikiklis)

607 mm
Nm
Ibfft
greitas mechaninis atlaisvinimas
Sukimo momentas

589 mm
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Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l,]
Reguliuojama atlaisvinimo vertée

Feedback

Kalibravimas

Patikros protokolas

Duomenys protokoluojami

Suveikimo signalas

Suveikimo signalas

Matavimo prietaisai

Serija

Produkto rasis

25 mm
reguliuojama
ryskus
O1
Gamintojo patikros sertifikatas
ne
akustinis
jutiklinis
mechaninis
MANOSKOP® 730N

Dinamometrinis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo
momentas 400 Nm

DAKkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus
sukimo momentas 1000 Nm

020010 400

020020 1000

Priedai

Jstatoma perjungiama terkslé Pavaros kvadrato tipas
2-3/4HDin

Jstatoma perjungiama terkslé Pavaros kvadrato tipas 2-3/4
in

Jstatoma terkslé Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in

|statoma terkslésu iSmetikliu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2
in

Jstatoma perjungiama terkslésu iSmetikliu QuickRelease
Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

Jstatoma terkslé Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

Jstatomi jrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2
in

657600 2-3/4HD

657600 2-3/4

657630 2-3/4

657580 2-1/2

657590 2-1/2

657630 2-1/2

657700 2-1/2
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Jstatoma perjungiama terkslé Pavaros kvadrato tipas 2-1/2

s 657600 2-1/2
g;tatoma perjungiama terkslé Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 657582 2-1/2
%Ztatoml jrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 657700 2-3/4
|]statoma terkslé Pavaros kvadratas 2-1/2 in 657620 2-1/2
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