Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

GEDOREPF
Dinamometrinis raktas DREMOMETER su standziu kvadratu, Maksimalus

sukimo momentas: 12Nm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 657000 12
GTIN 4002805929063
Produkty klasé 63L
Aprasymas

Modelis:

Patogi, tvirta, mazo svorio konstrukcija. Visos dalys, turincios atlaikyti apkrovas, pagamintos i$
aukstos kokybés plieno. Standus varomasis kvadratas (ne terkslé). Mato vienetai: Nm, Ibfin.
Korpusas i$ stiklo pluostu sutvirtinto plastiko ir 2K rankena.
Funkcija:
Pasiekes nustatytg verte, raktas duodamas signalg (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jj po to i3
karto galima naudoti vél.
Norimas sukimo momentas nustatomas nepametamu, rankenos gale integruotu istraukiamu
kaistiniu raktu. Nustatyta sukimo momentg lengva nuskaityti skaléje. Dirbant netycia pakeisti
parametrus nejmanoma.
Paskirtis:
Vidutinéms ir dideléms operacijy serijoms.
Standartas:
Gepruft nach DIN EN 1SO 6789.
Pjovimo rezimai:
Brézinio ir formulés legenda:
|, = svirties ilgis be jstatomo jrankio
|, = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l; = svirties ilgis, jskaitant gamyklinio kalibravimo matmenj
l, = jpjovimo jrankio matmuo
L = bendras jrankio ilgis
T, = nustatomas sukimo momentas
, = nurodytas sukimo momentas
Pastaba:
Sukimo momento tiksluma galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos
pagal DIN EN ISO 6789.
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Techninis aprasymas

Indikatorius

maksimalus sukimo momentas
Svoris

Pavaros keturbriaunis

Uzverzimo momento matavimo tikslumas
Priverzimo kryptis

Skalés padalijimas, 1 padala =
Sukiy momento ribos

Sukiy momento ribos

Svirties ilgis be jstatomo jrankio [l;]
Padalos verté, pasirenkama
Padalos verté, pasirenkama
Matavimo budas

Bendrasilgis L

Atlaisvinimo principas
Reguliuojama atlaisvinimo verté
Atlaisvinimo vertés nustatymas
Feedback

Norma

Prijungimo forma

Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l;]
Kalibravimas

Patikros protokolas

Duomenys protokoluojami
Suveikimo signalas

Suveikimo signalas

Matavimo prietaisai

analoginis
12Nm
3209
1/4in
+3 %
Desininis priverzimas
0,5Nm
22,5-106 Ibfin
2,5-12Nm
130 mm
Nm
Ibfin
Sukimo momentas
211 mm
greitas mechaninis atlaisvinimas
reguliuojama
su nustatymo skale
ryskus
DIN EN ISO 6789
Varomasis kvadratas (terkslei)
130 mm
01
Gamintojo patikros sertifikatas
ne
akustinis
jutiklinis

mechaninis

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 28.02.2024 22:21

2/3



Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Serija DREMOMETRAS
Produkto rasis Dinamometrinis raktas
Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo 020010 400
momentas 400 Nm
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