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Vamzdinės replės Cobra® su fiksuojamu tiksliu nustatymu rankenos su
apvalkalais pagal VDE, Visas ilgis: 250mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris 705750 250

GTIN 4003773071495

Produktų klasė 73F

Aprašymas

Modelis:
Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.
Chromuotos replės, keliais komponentais izoliuotos rankenos. Tikslaus sustabdymo
reguliavimo galimybė spaudžiant spyruoklinį mygtuką. Visiškai automatinis nustatymas
stumiant ruošinį.
Standartas:
DIN ISO 8976

Techninis aprašymas

visas ilgis 250 mm

Fiksavimo padėčių kiekis 24

Vamzdžių suspaudimo tarpas 2 in

Šešiabriaunio užveržimo ribos 46 mm

Rankena Daugiakomponentis apvalkalas

Gamintojo pavadinimas Cobra

Paviršius chromuotas

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Norma DIN ISO 8976
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Medžiaga Chromo vanadžio plienas

nekibirkščiuojantis ne

Tiksliai reguliuojamas fiksatorius taip

Užsifiksavimas taip

Apsauginis fiksatorius taip

Produkto rūšis Vamzdinės replės
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