Duomeny lapai /b Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
|statomas verzliaraktis, Rakto dydis: 2-27mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 657800 2-27
GTIN 4018754034024
Produkty klasé 63A
Aprasymas

Modelis:

Kaldintas Stampuojant; visi jrankiai su jstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu
fiksavimo kaisciu. Tokiu badu tvirtai ir patikimai uzfiksuojamas j dinamometrinj raktg jstatomas
jrankis.

Apdirbama medziaga:

Chrome-Alloy-Steel; smagiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Pjovimo rezimai:

Brézinio ir formulés legenda:

l, = svirties ilgis be jstatomo jrankio

|, = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

; = svirties ilgis, jskaitant gamyklinio kalibravimo matmenij

l, = jpjovimo jrankio matmuo

L = bendras jrankio ilgis

T, = nustatomas sukimo momentas

T, = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite démesj j jstatomy jrankiy matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo jrankio
matmenimis (zr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokola/naudojimo instrukcija). Jei
yra nukrypimy, pakoreguokite matmenis!
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Techninis aprasymas

Rakto dydis 27 mm

Aukstis h 13 mm

Jstatomas kotas 1418 mm

Plotis b 60 mm

Atstumas tarp kiaurymiy centry S 30 mm

Keic¢iami jrankiai Jstatomas jrankis
Medziaga Chrome-Alloy-Steel
Pavirsius chromuotas (smugiams atsparus)
Produkto rasis Jstatomas verzliaraktis
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