Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Ideal skardos zirklés su 2 komponenty rankenomis mazos, desininio pjovimo,
Visas ilgis: 230mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 764000 230
GTIN 4010220024720
Produkty klasé 73X
Aprasymas

Modelis:

Zirkliy galvuteé kaldinta stampavimo badu, pjovimo briaunos gradintos indukciniu badu.
Dviguba svirties transformacija su jmontuota atidarymo spyruokle. Kojelés i$ plieno skardos,
nikeliuotos. 2-jy komponenty rankena su rankas tausojancia, patogia suimti zona.

Zirkliy galvuteé i3 neradijan¢iojo plieno (HRC 60), dantyti aSmenys.

Pjovimas: skardos iki 1,2 mm; V2A skardos iki 1,0 mm.

Paskirtis:

IStisiniams tiesiems ir figGriniams pjaviams.

Techninis aprasymas

ASmeny ilgis 27 mm

visas ilgis 230 mm
Paskirtis desininio pjovimo
Produkto rasis Zirklés
Priedai

Remonto rinkinys Ideal skardos zirkléms 764010
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