Duomeny lapai /b Hoffmann Group

6 mm gelezteé skirta Torx®, Torx® profilis: TX10

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 659922 TX10
GTIN 7610733201525
Produkty klasé 63D
Aprasymas

Modelis:

Geleztes iS5 chromo vanadzio specialaus lydinio, didZiausio kietumo ir ypatingo plastiskumo.
PavirSius nikeliuotas ir chromuotas, virsiné juoda.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 / 659908 / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48 Kat.) / 659912
dyd. 200, 500 / 659918 ir montavimo atsuktuvy rinkiniai Nr. 625441 / 667532 / 667551 /

667601/ 667615.

visas ilgis: 170 mm

Darbinés dalies ilgis: 90 mm

Techninis aprasymas

Darbinés dalies ilgis 90 mm

visas ilgis 170 mm

Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varztams
Torx® profilis TX10

Produkto rasis Atsuktuvo galvuté
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