Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Lenktos replés prailgintomis ziaunomis izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis:
200mm

Uzsakymo numeris 713700 200
GTIN 4003773022855
Produkty klasé 73F

Uzsakymo data

Aprasymas

Modelis:

Ypac ilgos, ovaliy smaigaliy Ziaunos. ASmenys, gradinti indukciniu budu (apie 61 HRC), skirti
kietai ir minkstai vielai. Ziauny vidiné dalis Siurksti.

Chromuotos replés, keliais komponentais padengtos rankenos.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie jtampos iki 1000 V.
Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medziaga:

Chromo-vanadzio plienas, kaldintas Stampavimo budu ir gradintas alyva.

Techninis aprasymas

visas ilgis 200 mm

Ziauny ilgis 73 mm

Fiotiy forma ?yalﬂs smailﬂs galai, IenI:tomois
Ziaunomis (mazdaug 40°—45°)

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Norma DIN ISO 5745

ASmenys grudinti indukciniu

Ziauny savybeés badu (apie 60 HRC)

Ziauny modelis vidiné dalis 3iurksti
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
.. Chromo-vanadzio plienas, kaldintas
Medziaga ) . S
Stampavimo budu ir gradintas alyva
Pavirsius

chromuotas

Produkto rasis Daugiafunkcés replés
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