/% Hoffmann Group

Duomeny lapai

Mazas istekinimo jrankio laikiklis HM, desSininis, Darbinés dalies ilgis L1 /
plokstelés dydis d: 21/6mm

= ————
Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 270006 21/6
GTIN 4045197928955
Produkty klasé 21V
Aprasymas
Modelis:

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir gradinta vieta plokstelei.
- Priekyje jtvirtinta kietlydinio plokstelé su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas

laikiklyje.

- Paprastas ploksteliy keitimas.

Techninis aprasymas

Bendras ilgis L 80,5 mm
Kei¢iamy ploksteliy varztas 27981510
Uzspaudimo ilgis L, 11,5 mm
Plokstelés dydis 06 mm
Galvuteésiilgis L, 21 mm
Koto & D, 12 mm
Paskirtis desininis
Vidinis ausinimas taip

Produkto rasis

IStekinimo laikiklis

Priedai
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Precizinis antgalis Torx® varztams, 1/4 colio E 6,3 Torx®

profilis TX8 SRS NS

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, kei¢iamy geleziy

laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm 52225/ S0
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