Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Drozliy konteineris su ratukais ir perforuoto laksto jdéklu, Konteinerio turis:
400l

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 919935 400
GTIN 2050001936783
Produkty klase 94B
Aprasymas

Modelis:

Alyvai ir vandeniui nepralaidus konteineris tinkamas iStustinimui zemes lygyje, yra
perforuoto laksto jdéklas ir iSleidimo Ciaupas.

Konteineris turi jéjimo kiSenes ir apsaugas nuo slydimo ir iSvirtimo. Su 2 pilnaviduriais guminiais
ratais ir 1 valdomu ratu su fiksatoriumi.

Spalva:

Galima pasirinkti Sviesiai mélyng RAL 5012, geltonai oranzine RAL 2000, ugnies raudonumo RAL
3000, rezetos zalig RAL 6011, pelés pilkumo RAL 7005 dazy spalva.

Techninis aprasymas

Atstumas tarp Sakiy kiseniy B 465 mm
Stabiliy ratuky be stabdziy skaicius 2
hermetiskai suvirinta taip
Perforuotos plokstés komplektavimas Perforuotas jdéklas
Rato medZiaga Pilnaviduré guma
Aukstis 1090 mm
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Duomeny lapai

/b Hoffmann Group

Svoris

Plotis

Sakiy kisenés vidinis aukstis
iStustinimas zemés lygyje
Kratytuvo krasto aukstis su ratukais
llgis

Leistinoji apkrova

KiSenés, matmuo A

Ratuky skaicius

Valdomy ratuky su stabdziais skaicius
Sakiy kisenés vidinis plotis
ISleidimo Ciaupas

su Sakiy uzkabinimo kisenémis
Konteinerio taris

Kisenés, matmuo B

Naudingas plotis

Spalvos pasirinkimas

Produkto rasis

93 kg
900 mm
55 mm
taip
740 mm
1320 mm
300 kg
170 mm
3
1
170 mm
ISleidimo ¢iaupas
taip
400 |
55 mm
620 mm
RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

ISverc¢iamas konteineris
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