Duomeny lapai /b Hoffmann Group

eco tekinimo ploksteliy laikiklis, kairinis, Koto / ploksteliy dydziai: 20/16mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 261103 20/16
GTIN
Produkty klasé 21U

Aprasymas

Modelis:

Su vidiniu ausinimo skyscio padavimu ant plokstelés pjovimo briaunos. Ausinimas vyksta per
labai tikslius purkstukus, todél terminé apkrova tikslingai ir efektyviai sumazinama, nes ausinimo
skyscio srové nukreipta optimaliai tarp drozlés ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas,
ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Su plokstumos ausinimu

Pastaba:

Ausinimo skyscio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 —
319886.

Techninis aprasymas

Laikiklio ISO kodas SVJBR/L 2020X16
Varztas atraminei plokstelei 269013 1
Galvutésiilgis L, 40 mm
Koto dydis 20 mm
Kei¢iamy ploksteliy varzty rinkinys 269023 3
Tinkamos kei¢iamos plokstelés VB.. 1604..
Bendras ilgis L 99 mm
Plokstelés dydis 16 mm
Atraminé plokstelé 2590335
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Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Serija Eco

Paskirtis kairinis

Norma DIN ISO 5610
Vidinis auSinimas taip
Reguliuojamas kampas K 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila

Paskirtis ISilginis tekinimas, iSorinis

Tekinimo ploksteliy laikiklis

Produkto rasis y
su kei¢iama plokstele

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, kei¢iamy geleziy

laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm o2l Bl

Precizinis antgalis Torx® varztams, 1/4 colio E 6,3 Torx®

profilis TX15 674248 TX15
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