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TY® antgaliy rinkinys, 8 daliy 1/4 colio C 6,3 29 mm, Daliy skaicius: 8
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Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 674161 8
GTIN 4010995421366
Produkty klasé 63K
Aprasymas

Modelis:

29 mm ilgio TY® antgaliy sukimo zona yra 4 mm ilgesné negu 25 mm antgaliy, todel jy
eksploatavimo trukmé ilgesné. Idealiai tinka galingiems greztuvams ir smuginiams suktuvames. I3
plastikinio laikiklio BitBuddy® galima patogiai viena ranka antgalius jstatyti tiesiai j suktuva.
Privalumai:

Spalvotus antgalius paprasta surasti dél virSutinio spalvoto pavirSiaus, nes tamsoje juos
apsvietus UV sviesa jie nesunkiai pastebimi.

Turinys:

antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varztams: po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40

2 vnt. dyd. TX20

jungiamasis kotas: 1 vnt.

Pastaba:

Tinkamus UV kiseninius prozektorius LED / UV rasite Nr. 081518 UV-LED.

Techninis aprasymas

Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varztams
Antgalio ilgis 29 mm

Daliy skaicius 8

Produkto rasis Jrankis su antgaliu
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Priedai

Kieninis prozektorius LED ir UVsu baterija Tipas UV-LED 081518 UV-LED
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