Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HOLEX

Greitojo keitimo sriegimo patronas, Koto @ 32 mm, Sriegiams: M14-33

NS

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 334628 M14-33
GTIN 4045197954435
Produkty klasé 32P
Aprasymas

Modelis:

- Trumpa konstrukcija su asinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuzdant.

- Reguliuojama pjovimo jéga jvairioms medziagoms ir sriegikliams.

Cilindrinis kotas pagal DIN 1835 — B ir E forma.

Paskirtis:

- Tiksliy matmeny sriegiy sriegimui.

- Tinka deSininiams ir kairiniams sriegiams.

- NC stakléms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo jvores zr. Nr. 335420-335660.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 — M33 - parduodami
pagal uzklausima.

- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam ausinimui.

llgio kompensacija gniuzdant: 20 mm

llgio kompensacija tempiant: 20 mm

ISorinis @ D: 78 mm

Vidinis @ D,: 48 mm

Darbinés dalies ilgis, A matmuo: 132,5 mm

Techninis aprasymas

llgio kompensacija tempiant 20 mm

[Sorinis @ D 78 mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

llgio kompensacija gniuzdant

20 mm
Vidinis @ D, 48 mm
Darbinés dalies ilgis, A matmuo 132,5 mm
Laikiklis Koto @ 32 mm

Produkto rasis Sriegimo patronas
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