Duomeny lapai /b Hoffmann Group

WOEX 040304 T, HB330, Tipas: UNI

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 232535 UNI
GTIN 4045197955135
Produkty klasé 21E
Aprasymas

Tinka:

GARANT graztas su kei¢iamomis plok3telémis Nr. 232298 /2300 / 2302 / 2310.
Pjovimo technika: MTC
Pastima f: 0,08 mm/aps.

Techninis aprasymas

Pastama f 0,08 mm/aps.
Keitimy / pjovimo briauny skaicius 3
Kei¢iamosios pjovimo plokstelés ISO kodas WOEX 040304 T
Kietlydinys HB330
ASmenys HM
Pjovimo technika MTC
Produkto rasis Grezimas
Vartotojo duomenys
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Duomeny lapai

/b Hoffmann Group

Paskirtis V. ISO kodas

Plienas <500 N/mm? tinka 275 m/min P

Plienas <750 N/mm? tinka 275 m/min P

Plienas <900 N/mm? tinka 275 m/min P

INOX <900 N/mm? tinka 165 m/min M

INOX >900 N/mm? ribotai tinka 165 m/min M

Ti >850 N/mm? ribotai tinka 80 m/min S

Uni tinka

drégnas, maks. tinka
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