Duomeny lapai /b Hoffmann Group

D mures, l estD

Drégmes ir temperatiros jutiklis su Bluetooth, Tipas: FT

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 474148 FT
GTIN 4029547019036
Produkty klasé 47B
Aprasymas

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drégmés i visy pusiy ir apsauga nuo dulkiy viduje (apsaugota nuo
dulkiy), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprasymas

Temperaturos matavimo ribos -20-70°C

Leistina paklaida santykiniam dréegnumui +2 %

Didziausioji leidZziamoji temperataros paklaida +0,5 °C

Matavimo diapazonas santykiniam drégnumui 0-100%

IP apsaugos klasé IP 54

Kalibravimas 16

Sasaja Bluetooth sasaja
Produkto rasis Drégmeés ir temperaturos jutiklis
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Paslaugos

DAKKS kalibravimasHigrometras Tipas A

KalibravimasHigrometras Tipas A

027670 A
027660 A
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