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Reguliuojamas veržliaraktis izoliuotas pagal VDE, Visas ilgis: 250mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris 813851 250

GTIN 4003773082408

Produktų klasė 83D

Aprašymas

Modelis:
· Rankenos izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
· Su skale tiksliam nustatymui be detalės.
· Lygiagrečios, lygios žiaunos; chromuotas modelis.
· Nustatyta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai

suspaudžiamos žiaunos.
· Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia dirbti terkšlės principu.
· Reguliuojami veržliarakčiai chromuoti.
· Rankenos izoliuotos kelių komponentų apvalkalais.
Paskirtis:
Darbams prie įtampos iki 1000 V.
Pastaba:
Atsarginius kumštelius galima įsigyti Nr. 813725.

Techninis aprašymas

Žiočių ilgis 30 mm

Užveržimo tarpas 0 - 52 mm

visas ilgis 250 mm

Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis
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Duomenų lapai

TextFlow 12Priedai

Tausojančios žiaunos reguliuojamam veržliarakčiui6 vnt.
Dydis 250

813725 250
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