Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Akumuliatorinis drégno / sauso siurbimo siurblys, Tipas: M18VC2-0
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Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 070230 M18VC2-0
GTIN 4058546219741
Produkty klasé 03L
Aprasymas

Modelis:

Nesiojamas ir nasus 18 V akumuliatorinis dréegno / sauso siurbimo siurblys.
- 80 mbar specialus sléegis.

- Vienu akumuliatoriaus jkrovimu (9,0 Ah) veikia iki 30 minuciy.

- Integruota iSpatimo funkcija.

- HEPA filtras sugauna 99,97% visy dulkiy daleliy.

- Kiety medziagy / skysciy indo talpa: 9,8 /7,5 1.

- Oro srautas: 1300 I/min

Tiekimo sudétis:

Be akumuliatoriaus ir jkroviklio.

Yra filtras, siurbimo zarna, antgalis neSvarumams ir antgalis grioveliams.
Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir jkroviklius rasite Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

Techninis aprasymas

Talpy taris 7,51
Gamintojo pavadinimas M18VC2-0
Garso srové 1300 I/min
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Akumuliatoriaus jtampa 18V

Siurbimo zarnos ilgis 0,47 m
Akumuliatoriy kiekis 0
Akumuliatoriaus rusis Licio jonai

Svoris be akumuliatoriaus 53 kg

Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija

tinkamas akumuliatorius - Tiekéjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Milwaukee tipas B 18V

Jtampa

Produkto rasis Drégno ir sauso valymo siurblys
Priedai

Akumuliatoriy jkroviklis Tipas M1218SC 073840 M1218SC
Akumuliatoriy jkroviklis Tipas M1418C6 073840 M1418C6
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