Duomeny lapai

/% Hoffmann Group

Matavimo jrankiy rinkinys, Matavimo priemoniy kiekis: 6

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 4191516
GTIN 4045197973849
Produkty klasé 41A
Aprasymas

Tiekimo sudeétis:
Su medine dézute.

1 skaitmeninis GARANT slankmatis Nr. 412680 dyd. 150 mm.

1 GARANT mikrometras Nr. 420402 dyd. 0 — 25 mm.

1 GARANT ploksciasis kampainis Nr. 450010 dyd. 100x70 mm, tikslumas DIN 875/00.
1 GARANT kampainis Nr. 460095 dyd. 100 mm, ilgis.

1 lanksti plieniné liniuoté EG | Nr. 461770 dyd. 150 mm ilgio.

1 spyruoklinis skriestuvas Nr. 457000 dyd. 120 mm ilgio, su kei¢iamais smaigaliais.
Produkto rasis: Matavimo priemoniy rinkinys

Techninis aprasymas

Matavimo priemoniy kiekis 6

Baterijy kiekis 1

Jmontuoty baterijy Nr. 081560 CR2032
Maitinimas Baterijos

Pakuote Mediné déze
Kalibravimas S1
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Produkto rasis Matavimo priemoniy rinkinys
Paslaugos

Kal'lbrawmo/ Matavimo priemoniy rinkinys Rinkinio 011040 6

turinys 6

Zymeéjimas lazeriu Tipas 018940
KalfbraV|mo/ Matavimo priemoniy rinkinys Rinkinio 020400 6

turinys 6

Priedai

Atraminis kampainis, gradintas, ploks¢ias modelis

neradijantis, tikslumo klasé 00 Kojelés ilgis 100X70 mm 450010100X70

Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomeny iSvadu

Matavimo diapazonas 150 mm 412680150
Plieniné liniuoté, nerudijanti llgis 150 mm 461770 150
Atsarginiy plieniniy smaigaliy rinkinys 2 vnt. 457010
Mikrometras Matavimo ribos 0-25 mm 420402 0-25
Medinis matavimo priemoniy déklas 1Sémy skaicius 6 4192006
Nerudijanti plieniné liniuoté dekle llgis 700 mm 460095 100
Spyruoklinis smailus skriestuvas Ilgis 1 120 mm 457000 120
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