
Duomenų lapai

TextFlow 12

Karščiui atsparių pirštinių pora, Pirštinių dydis: UNI

Užsakymo data

Užsakymo numeris 094654 UNI

GTIN 4030971042651

Produktų klasė 06C

Aprašymas

Modelis:
Nuo karščio apsaugančios pirštinės su Sebatan® oda ant rankų vidinio paviršiaus. Leidžia
nevaržomai judėti ir labai gerai jausti liečiant. Su paprastu medvilnės pamušalu. Tinka metalui ir
laivų statybai, taip pat nesudėtingiems suvirinimo darbams su didesniu spinduliuojama karščiu.
Aliuminizuotas paviršius ir riešas.
Pastaba:
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Apsaugos kategorija Kategorija III

Pirštinių rūšis Karščiui atsparios pirštinės

Pirštinių savybės Atsparumo karščiui lygis 4

EN 388 4244

EN 407 423444

Kontaktinė šiluma iki 250 °C
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Spinduliuojamas karštis iki 1000 °C

Pagrindo medžiaga Preox aramidas

Spalva ruda/sidabro spalva

Paskirtis daugkartin.

Ilgis 380 mm

Pritaikymo sritys Heavy Duty

Apsaugo nuo karščio iki 250 °C

Norma EN 407

Produkto rūšis Karščiui atsparios pirštinės
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