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Mašininis spaustuvas, Visas ilgis: 200mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris 863600 200

GTIN 4027474528942

Produktų klasė 86F

Aprašymas

Modelis:
Ypatingai tvirta konstrukcija. Kojos pagamintos iš legiruoto termiškai apdoroto plieno, cinkuotos.
Plačios žiaunos su prizme; tvirtos kojelės su patikimu lankstu ir dengta skečiamąja spyruokle.
Suklys su trapeciniu sriegiu, šešiabriaune veržle ir sukama rankena. Plokščios žiaunos (be
prizmės) − specialiai santechnikams vamzdžių lankstymui.
Atsarginė dalis:
Atsarginis sraigtas Nr. 863700. Užsakant atsargines dalis reikia nurodyti mašininių rankinių
spaustuvų dydį.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas 50 mm

visas ilgis 200 mm

Žiaunų plotis 80 mm

Produkto rūšis Spaustuvas
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Priedai

Suklys Tipas 160+200 863700 160+200
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