Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Trijy griebtuvy nuimtuvas su paruosiamuoju suspaudimo tarpo reguliavimu,
Tipas: 1

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 880950 1
GTIN 4021176006616
Produkty klasé 83U
Aprasymas

Modelis:

Tvirti nuimtuvai su didele suspaudimo jéga ir puikiais efektyvumo rezultatais. Reguliavimo raktu
simetriSkai spaudziancius griebtuvus galima lengvai praskésti kiek reikia. Nuimama dalis stipriai
ir tvirtai suimama, griebtuvy iSvengti arba is jy isslysti praktiskai nejmanoma.

Tik iSoriniam nuémimui.

Paskirtis:

Nuimti ypac tvirtai uzstrigusius rutulinius guolius, krumpliaracius, dirZinius skriemulius ir
panasias detales.

ISorinio suspaudimo dydis: 20 - 100 mm

Uzverzimo gylis iki: 100 mm

Galia: 81

Techninis aprasymas

Galia 8t

ISorinio suspaudimo dydis 20-100 mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Uzverzimo gylis iki 100 mm
ISorinis 6-briaunis 17 mm
maksimalus sukimo momentas 180 Nm
Kabliy skaicius 3

Svoris 1,24 kg

Produkto rasis Nuimtuvas su trimis griebtuvais
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