Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Nuimtuvas su dviem griebtuvais, Tipas: 20

Sl C

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 880930 20
GTIN 4021176923807
Produkty klasé 83U
Aprasymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (iSoriniams ir vidiniams nuémimo darbams), tvirta traversa ir
galingu sukliu. Norimas uzspaudimo tarpas nustatomas paprasciausiai perstumiant griebtuvus.
Paskirtis:

Greitai bet kokiam uzspaudimo tarpui nustatomas nuémiklis krumpliarac¢iams, guoliams, diskams
ir pan.

ISorinio suspaudimo dydis: 200 mm

Vidinio suspaudimo dydis: 90 - 215 mm

Uzverzimo gylis iki: 175 mm

Galia: 4t

Techninis aprasymas

Vidinio suspaudimo dydis 90-215mm
ISorinio suspaudimo dydis 200 mm
Galia 4t
Uzverzimo gylis iki 175 mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

ISorinis 6-briaunis 19 mm

Kabliy skaicius 2

Svoris 2,645 kg

Produkto rasis Nuimtuvas su dviem griebtuvais
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