Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Aukscio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967170, Tinka spaustuvui
dyd.: 140

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 967530 140
GTIN 4045197694515
Produkty klasé 91)J
Aprasymas

Modelis:

Stabili ir labai tvirta kaldinty daliy / plieno konstrukcija. CNC apdirbti komponentai uztikrina
labai ramig eiga ir tiksly kreipima. Ekstremaliai stiprus uzspaudimas specialiu spaudimo jtaisu.
Jmontuota dujiné pagalvé subalansuoja svorj reguliuojant spaustuvy aukstj. Greitas jtvirtinimas
bet kurioje norimoje padétyje apsaugine uzspaudimo svirtimi.

Privalumai:

Spaustuvus galima kartu su aukscio reguliavimo prietaisu be papildomo sukamo pagrindo
pasukti 360°, kad baty galima detale patogiau pasidéti. Visiems aukscio ir sukimo judesiams
taikomas DIN 31001 1-oje dalyje reikalaujamas saugus 25 mm atstumas.

Paskirtis:

Centimetro tikslumu verztuvai priderinami prie idealaus darbinio aukscio (ypac svarbu profesiniy
ir viduriniy mokykly dirbtuvém:s)

Tinka:

Paraleliniai spaustuvai ,Matador” Nr. 967170.

Tiekimo sudétis:

Kartu su tvirtinimo varztais montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriskai pilka spalva
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Aukscio reguliavimo ribos: 242 mm
reguliuojama darbastalio plokste: 93 - 335 mm

Svoris: 11,9 kg

Techninis aprasymas

Aukscio reguliavimo ribos

tinka spaustuvui dyd.

Svoris

reguliuojama darbastalio plokste

Produkto rasis

242 mm
140
11,9 kg
93-335mm

Aukscio reguliavimo prietaisas
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