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TextFlow 12

Įrankių laikikliai perforuotai sienelei, Įrankių kotams: SK40

Užsakymo data

Užsakymo numeris 970670 SK40

GTIN 4045197518927

Produktų klasė 91L

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą
Modelis:
Iš plieninės skardos su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams laikyti.
Tinka:
Įkabinti į perf. sieneles, □ 9×9 mm kas 37 mm.
Spalva:
Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.
Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis: 125 mm
Plotis: 475 mm
Gylis: 200 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius: 9
Atstumas tarp ašių A: 85 mm

Techninis aprašymas

įrankių kotams SK 40

Gylis 200 mm

Atstumas tarp ašių A 85 mm

Aukštis 125 mm

Angų įrankiams sudėti skaičius 9
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Plotis 475 mm

Paskirtis CNC lentyna

medžiagos storis 1,5 mm

Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto rūšis Įrankių laikikliai

Priedai

Plastikinis įdėklas  Tipas SK40 947390 SK40
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