Duomeny lapai /5 Hoffmann Group
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Dinamometriniy rakty rinkinys Click-Torque C 3 rinkinys 1, Maksimalus
sukimo momentas: 200Nm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 656300 200
GTIN 4013288204691
Produkty klasé 63F
Aprasymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas su ergonomiska 2 komponenty rankena ir
perjungiama terksle paprastam vertés nustatymui ir iSsaugojimui. Aiskiai girdimas ir juntamas
atlaisvinimo signalas, kai dél tvirtos atlaisvinimo mechanikos pasiekiamas nustatytas sukimo
momentas dél tvirtos atlaisvinimo mechanikos. Paprastas norimo sukimo momento nustatymas
ir iSsaugojimas dél nuskaitymo sistemos su pagrindine ir smulkiaja skale. DeSininiam priverzimui.
Matavimo vienetas: Nm, |bfft.

Tikslumas:

Sertifikuota pagal DIN EN I1SO 6789.

Pjovimo rezimai:

Brézinio ir formulés legenda:

l, = svirties ilgis be jstatomo jrankio

|, = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l; = svirties ilgis, jskaitant gamyklinio kalibravimo matmenj

l, = jpjovimo jrankio matmuo

L = bendras jrankio ilgis

T, = nustatomas sukimo momentas

T, = nurodytas sukimo momentas

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 28.02.2024 22:28 1/3



Duomeny lapai

/% Hoffmann Group

Turinys:
6-briaunés galvutés: po 1 vnt. 10; 13;17; 19 mm
galvutés, 6-briaunés: 1 vnt. 6; 8; 10 mm

atsuktuvo galvutés Torx® varztams: po 1 vnt. TX30; TX40; TX45; TX50

ilgintuvas: 1 vnt. 125 mm

dinamometrinis raktas Click-Torque C 3: 1 vnt. 40 — 200 Nm

sudéta j: medziagine dézute

Techninis aprasymas

maksimalus sukimo momentas
Sukiy momento ribos

Skalés padalijimas, 1 padala =
6-briauniy verzliarak¢iy dydziy ribos
6-briauniy galvuciy dydziy ribos
Perdavos profilis

Perdavos profilis

Perdavos profilis

Kalibravimas

Pavaros keturbriaunis
Suveikimo signalas

Suveikimo signalas

Patikros protokolas

Matavimo prietaisai

Uzverzimo momento matavimo tikslumas
Priverzimo kryptis

Padalos verté, pasirenkama
Padalos verté, pasirenkama
Duomenys protokoluojami
Prijungimo forma

Reguliuojama atlaisvinimo verté

Atlaisvinimo vertés nustatymas

200 cNm
40-200Nm
100 cNm
6-10 mm
10-19 mm
6-briaunis atsuktuvas
galvutés 6-briaunés
Atsuktuvai TORX® varztams
01
1/2in
akustinis
jutiklinis
Gamintojo patikros sertifikatas
mechaninis
+3 %
Desininis priverzimas
Ibfft
Ibfft
ne
Varomasis kvadratas (terkslei)
reguliuojama

su nustatymo skale
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Atlaisvinimo principas
Feedback

Indikatorius

Bendras ilgis L

Matavimo budas

Norma

Serija

Skalés padalijimas, 1 padala =
Sukiy momento ribos
Gamintojo pavadinimas
Nustatytas uzverzimo momentas

Produkto rasis

greitas mechaninis atlaisvinimas

rySkus
analoginis
510 mm
Sukimo momentas

DIN EN ISO 6789

Click-Torque
1Nm
30 - 146 Ibfft

Click-Torque C 3 rinkinys 1
ne

Dinamometrinis atsuktuvas

Paslaugos

DAKKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus
sukimo momentas 1000 Nm

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo
momentas 400 Nm

020020 1000

020010 400
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