
Duomenų lapai

TextFlow 12

Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 170

Užsakymo data

Užsakymo numeris 081579 170

GTIN 4062406056872

Produktų klasė 02A

Aprašymas

Modelis:
LED akumuliatorinis prožektorius su pagrindiniu ir taškiniu šviesos šaltiniu bei laikiklis su stipriu
magnetu. 360° pasukamas magnetinis pagrindas su rutuliniu lankstu.
Funkcija:
IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo
drėgmės nėra jokios apsaugos.
Tiekimo sudėtis:
Su USB įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas 220 lm

Švietimo trukmė 2,5 h

Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V

ATEX zona Nėra

Svoris 83 g
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Akumuliatoriaus talpa 1,1 Ah

Apšvietimo priemonės LED modulis

Šviesos srautas, 2 lygis 80 lm

IP apsaugos klasė IP 20

Akumuliatorių kiekis 1

Bendras ilgis 170 mm

Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai

Bendras plotis 20 mm

Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija

Produkto rūšis Kišeninis prožektorius
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