Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Tekinimo plokstelés laikiklis, desininis, Koto / ploksteliy dydis: 16/06mm

o -

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 260606 16/06
GTIN 4062406059392
Produkty klasé 21T
Techninis aprasymas

Plokstelés dydis 6 mm
Tinkamos kei¢iamos plokstelés RC.T 0602

Serija QuickTurn

Koto dydis 16 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Galvutésiilgis L, 13,6 mm
Darbinés dalies ilgis L, 20 mm
Keic¢iamy ploksteliy varzty rinkinys 269028 22
Laikiklio ISO kodas SRGCR/L 1616H06
Norma Gamykliniai standartai
Paskirtis desininis
Vidinis ausinimas ne
Reguliuojamas kampas k 30 laipsniai
Paskirtis Apdaila
Paskirtis ISilginis tekinimas, iSorinis
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Produkto ragis Tekln|m9vplokstellqvla|k|klls
su keiciama plokstele

Priedai

Prec.lz.lnls antgalis Torx® varztams, 1/4 colio E 6,3 Torx 674248 TXS
profilis TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, kei¢iamy geleziy

laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm S22 Bl
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