Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Frezavimo galvuciy jspraustiné kuginé, SK 40 A = 200, Virbo @ d1: 16 mm

—

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 30113316
GTIN 4045197702579
Produkty klasé 31A
Aprasymas

Modelis:

- Kaginis kotas ir bazavimo pavirsiai Slifuoti.

- Su specialia anga mikroschemai jrankio parametry iSsaugojimui.
- Padidintas kontaktinis pavirsius.

- Vibravima slopinantis laikiklis su Serdimi i$ kietlydinio.

Vibracija slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio serdimi.
Privalumai:

Pastebimai mazesné vibracija! Zymiai didesnés pastamos!

Tiekimo sudétis:

Su frezos priverzimo varztu ir fiksavimo kaladélémis.

Priedai pasirinktinai:

UzZtraukimo varztai (AB) Nr. 308600 — 308806, AB uzverzimo raktai Nr. 308820 — 308835, specialus
raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Kiti dydziai pagal uzklausima.

[Sorinis @ D: 50 mm

@ D,:38 mm

UZmaunamos frezos ilgis L,: 177 mm

Techninis aprasymas

Uzmaunamos frezos ilgis L, 17 mm
Virbo @ d, 16 mm
[Sorinis @ D 50 mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

@ D,

L,

Svoris

Laikiklis

Norma

Laikiklio norma

Laikiklio norma

Forma

Balansavimo kokybé G, kai stkiy skaicius
Radialinio musimo tikslumas
Pjovimo technika

Virpesiai

Produkto rasis

38 mm
155 mm
2,7 kg
SK40 A =200
DIN 6357
DIN 69871
ISO 7388-1
A
G 6,3, kai 8000 min
<6 umMm
HPC
slopinantis

Pjovimo galvy griebtuvas

Priedai

Uztraukimo varztas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztas Forma A Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 40

Uztraukimo varztai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Uzverzimo galvuté, skirta Uztraukimo varztams pagal DIN
69872 tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kagiu 40 SK

Uztraukimo varztas sandarus tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 40

Uztraukimo varztas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztas sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

308625 40

308600 40

308605 40

308810 40

308635 40

308650 40

308660 40

308830 40
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Uzverzimo raktas uztraukimo varztams I1SO 7388 Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kagiu 40 SK

Specialus uztraukimo varztas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo vaztas 60° sandarus tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

Specialus uztraukimo varztas Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo vaztas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo vaztas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

Uztraukimo varztas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Specialus raktas )spraustinés kakliuko@ 16 mm

Uztraukimo varztas Mazak, sandarus, forma A Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kagiu 40M

Specialus uztraukimo varztas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztas Forma B Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 40

Uztraukimo varztas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

Uztraukimo varztai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

Uzverzimo raktas uztraukimo varztams DIN ISO 7388-1
(buv. DIN 69872) Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT
kagiu 40 SK

Specialus raktas )spraustinés kakliuko@ 40 mm

Uztraukimo vaztas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

308700 40

308785 40

308740 40

308760 40

308790 40

308802 40

309840 16

308670 40M

308720 40

308640 40

308620 40

308615 40

308801 40

308610 40

308820 40

309840 40

308765 40
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Uztraukimo vaztas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztas 90°, Hurco stakléms su kiauryme
sandarus Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uzverzimo galvuté, skirta Uztraukimo varztams pagal ISO
7388 tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40 SK

Uztraukimo varztas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

308795 40

308806 40

308812 40

308630 40
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