Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

/WF NT TOOL
Mechanizuoto uzspaudimo griebtuvas, SK 40, @ D1: 32mm
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Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 300785 32
GTIN 2050001772091
Produkty klase 33K

Aprasymas

Modelis:

- Uzverzimo verzlé su adatiniu guoliu uztikrina didele uzspaudimo jéga.

- Su antikorozine danga.

- Nepraleidzia dulkiy ir vandens - hermetiskas.

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumg ir pagerina pavirsiaus
kokybe.

- Uzspaudimo jvorémis lankstesnés uzspaudimo ribos.

- Centruotas jrankio uzspaudimas, optimalus radialinis musimas.

- Vidinio ausinimo kanalas.

Privalumai:

- Didelis jrankio patvarumas.

- Vibravima slopinancios savybes.

- Didelj tvirtuma uztikrinanti sustiprinta verzle.

Paskirtis:

Jrankiy su cilindriniu kotu tvirtinimui.

Tiekimo sudétis:

Kartu su uzverzimo verzle.

Priedai pasirinktinai:

Uztraukimo varztai Nr. 308600 — 308806.

Spyruokliuojancios jvorés Nr. 309575 — 309576.

Techninis aprasymas

Uzspaudimo & D, 32 mm

Darbinés dalies ilgis, A matmuo 105 mm
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ISorinis spyruoklinés jvorés @ D
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400.
Uzspaudimo jéga iki

Laikiklis

Laikiklio norma

Forma

Balansavimo kokybé G, kai stkiy skaicius

73 mm
68/75
4000 Nm
SK 40
ISO 7388-1
AD

G 6,3, kai 15000 min™

Radialinio musimo tikslumas <5 um
Pjovimo technika HPC
Produkto rasis Mechanizuoto uzspaudimo griebtuvas
Priedai
.Speaalu.s gztrauklmo }/arztas Tinka tvirtinimo 308740 40
jspraustinéms su BT kagiu 40
'Uztraukl.m‘o varztassar_1d<:arus, forma B Tinka tvirtinimo 308650 40
jspraustinéms su BT kugiu 40
Cilindriné cangé jspraustinéms su padidinta uzspaudimo
. . . .. 309576 14
jéga Nominalus uzverzimo @ d 14 mm
Uztraukimo varztas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus 308801 40
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40
Uz_trfau.klmf) varzta§Morl-Se|k|, sa_nd_arus, Forma A Tinka 308630 40
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40
.Uztraukl.m'o varztai, 1E§C|{N|M07Forma A Tinka tvirtinimo 308605 40
jspraustinéms su BT kugiu 40
.Uztraukl.m.o varztassarjdfalrus, forma B Tinka tvirtinimo 308620 40
jspraustinéms su BT kagiu 40
Uztrauk_lrr_lo varztassandarus Tinka tvirtinimo jspraustinéms 308660 40
su BT kagiu 40
.Uztraukl.m'o vaztas 90 _sa.ndarus Tinka tvirtinimo 308790 40
jspraustinéms su BT kugiu 40

308640 40
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Uztraukimo varztasForma B Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 40

Uztraukimo vaztas 45°sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Cilindriné cangé jspraustinéms su padidinta uzspaudimo
jéga Nominalus uzverzimo & d 8 mm

Cilindriné cangé jspraustinéms su padidinta uzspaudimo
jéga Nominalus uzverzimo @ d 12 mm

Uztraukimo varztasForma A Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 40

Uztraukimo varztassandarus, forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

Cilindriné cangé jspraustinéms su padidinta uzspaudimo
jéga Nominalus uzverzimo @ d 6 mm

Specialus uztraukimo varztas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kagiu 40

Uztraukimo vaztas 45°sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kagiu 40

Uztraukimo varztassandarus Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 40

Cilindriné cangé jspraustinéms su padidinta uzspaudimo
jéga Nominalus uzverzimo @ d 20 mm

Cilindriné cangé jspraustinéms su padidinta uzspaudimo
jéga Nominalus uzverzimo @ d 10 mm

Cilindriné cangé jspraustinéms su padidinta uzspaudimo
jéga Nominalus uzverzimo @ d 25 mm

Uztraukimo varztasMazak, forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40M

308760 40

309576 8

309576 12

308600 40

308610 40

309576 6

308700 40

308802 40

308765 40

308615 40

308625 40

308635 40

309576 20

309576 10

309576 25

308670 40M

309576 16
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Cilindriné cangé jspraustinéms su padidinta uzspaudimo
jéga Nominalus uzverzimo @ d 16 mm

Uztraukimo varztas 90°, Hurco stakléms su
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT 308806 40
kagiu 40

.Uztraukl.m.o vaztas 90 _sa.ndarus Tinka tvirtinimo 308795 40
jspraustinéms su BT kagiu 40

'Uztraukl.m‘o vaztas 60 _sa.ndarus tinka tvirtinimo 308785 40
jspraustinéms su BT kugiu 40
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