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A7STAHLWILLE )"
Opsteekhandvat, 1/4 inch schacht flexibel, Totale lengte: 240mm
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Bestelgegevens

Bestelnummer 632900 240
GTIN 4018754278985
Artikelklasse 63A
Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange
levensduur.

Door verzonken binnenvierkanten, aangezette buitenvierkanten en vier inklikgroeven kunnen
de aandrijf- en verbindingsdelen ‘blind" aaneengekoppeld worden.

Toepassing:

Alleen voor rechtsom aanhalen tot 5 Nm.

Norm:

AuBenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
DIN 3122-E 6,3

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Technische beschrijving

totale lengte 150 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Producttype Dopsleutel
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