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Hoekwerkplek voor Workstation eLevel, met 2 hefstaanders, met donkergrijs
Eluplan-blad

Bestelgegevens

Bestelnummer 920085

GTIN 4045197719744

Artikelklasse 91P

Omschrijving

OPMERKING: kleurkeuze mogelijk
Uitvoering:
Hoekwerkplek met 40 mm dik werkblad en 2 hefstaanders. Elektrisch traploos in
hoogte verstelbaar. Alleen in combinatie met 1 Workstation eLevel. De besturing wordt
geprogrammeerd op 4 hefunits.
Kleur:
Onderstel muisgrijs, RAL 7005, niet configureerbaar. Hefstaander geëloxeerd aluminium, niet
configureerbaar. Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating, configureerbaar.
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot: 700 - 1000 mm
Breedte: 1100 mm
Werkblad lengte: 1000 mm
Werkblad diepte: 1000 mm
Werkblad dikte: 40 mm
Gewicht: 77 kg

Technische beschrijving

Oppervlak werkblad
Toplaag antistatisch,
zeer slijtbestendig,

middelhard, niet kleurvast

Werkblad lengte 1000 mm
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Werkblad diepte 1000 mm

Materiaal werkblad
Multiplex-kern met

kunststof Eluplan-toplaag

Gewicht 77 kg

Werkblad dikte 40 mm

Breedte 1100 mm

Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 700 - 1000 mm

Toplaag werkblad Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)

Kleur oppervlak werkblad donkergrijs

Serie Workstation

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis

Hoogteverstelling werkplek 700-1000 mm

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde
vakbelasting (op hout)

150 kg

Uitvoering hoogteverstelling elektrisch

Bladdikte 40 mm

Nivellering 25 mm

Hoogteverstelling in raster 25 mm

Kleuren
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Producttype Hoekwerkplek
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