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Sokkel, Opvangvolume: 50l

Bestelgegevens

Bestelnummer 980072 50

GTIN 4062406107086

Artikelklasse 9GK

Omschrijving

Uitvoering:
Gelaste stalen sokkel met opvangbak en rooster (openingen 25×76 mm). Opvangbak olie- en
waterdicht gelast. Rooster verzinkt.
T.b.v.:
Vloeistofkasten nr. 980022; 980032.
Kleur:
Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.
Opmerking:
Overeenkomstig de bepalingen van het Duitse Wasserhaushaltsgesetz WHG § 19
(waterhuishoudingswet).

Technische beschrijving

Hoogte 302 mm

Opvangvolume 50 l

Gewicht 44 kg

Diepte 1164 mm
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Breedte 750 mm

Materiaaldikte 3 mm

Kleuren
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Producttype Sokkel
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