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GEDOREV
Handpijpbuigset hydraulisch

Bestelgegevens

Bestelnummer 821250
GTIN 4017981245616
Artikelklasse 63M
Omschrijving

Uitvoering:

Voor zachte koperen pijpen volgens EN 1057 tot 22 mm (ook thermisch geisoleerd), alsmede
precisiestalen pijpen volgens EN 10305-3 (DIN 2394) tot 18x1,5 mm. Met hydraulische
aandrijving voor geringe krachtsinspanning. Buighoek tot 90°.

Levering:

Hydraulisch buiggereedschap, 7 buigsegmenten, 3 tegenhouders, kunststof box.

Gewicht: 6,2 kg

voor uitwendige pijp-@: 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm

Technische beschrijving

Gewicht 6,2 kg

Aantal buigsegmenten 7

voor uitwendige pijp-2 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm
maximale buighoek 90 graden
Verpakking Kunststof box
Producttype Buigapparaat
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