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AEG

Reciprozaag, Type: US1300XE

=

Bestelgegevens

Bestelnummer 078225 US1300XE
GTIN 4002395197675
Artikelklasse 07A
Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 1300 W AEG reciprozaag, ideaal voor snedes in hout, kunststof, metalen buizen en
metalen profielen.

Levering:

Inclusief transportkoffer, zaagblad.

Opmerking:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN 18,5 m/s’
Fabrikantnummer US1300XE
Bijzonderheid FIXTEC
Aantal pendelbewegingen 0-2800 min™
Wattage 1300 W
Slaglengte 30 mm
Gewicht 3,8 kg
Verpakking Transportkoffer
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Zaag
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Accessoires

Reciprozaagbladen, set Omschrijving 1122EF
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 922EF
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 1155CHM
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 922BF
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 1122BF
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 922EHM

588600 1122EF
588600 922EF
588600 1155CHM
588600 922BF
588600 1122BF
588600 922EHM
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