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Accu-excenterschuurmachine met accu, Type: M18BOS125

Bestelgegevens

Bestelnummer 077319 M18B0OS125
GTIN 4058546221744
Artikelklasse 03L
Omschrijving

Uitvoering:

M18 excenterschuurmachine met accu 6-traps voorinstelling van snelheid voor een aan
het materiaal aangepaste afnamecapaciteit. Stofreservoir met geintegreerd filter. 100%
systeemcompatibel met het Milwaukee® M18™-assortiment. 8-gats steunschijf voor efficiénte
afzuiging.

Levering:

Inclusief 2x5,0 Ah Li-ion-accu, stofzak, afzuigadapter, uitbreidingsadapter, 2x schuurpapier.
Opmerking:

Geschikte schuurschijf met 8 gaten artikel nr. 567745 en ABRANET artikel nr. 567802.

Technische beschrijving

Omwentelingen 14000 - 24000 min"
Schuurcirkel 2,4 mm
Fabrikantnummer M18B0OS125-502B
Schuurzool-@ 125 mm
Gewicht 1,6 kg
Geschikte accu - leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
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Accuspanning

Energievoorziening

18V

Accuvoeding

Aantal inbegrepen accu’s 2
Accucapaciteit 5Ah
Accutype Lithium-ion
Verpakking Transportkoffer
Producttype Excenterschuurmachine
Accessoires

Li-ion-systeem M18B2 Accutype MB18
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB8
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB55
Accustarterset Type M18NRG5

Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB3
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18
AccustartersetHigh Output™ Accutype M18HNRG3
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG55
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB12
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG12
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRGS8

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 8-voudig Korrelgrootte
120

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 8-voudig Korrelgrootte
180

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 8-voudig Korrelgrootte
240

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 8-voudig Korrelgrootte
320

073827 MB18
073810 MHB8
073809 MHB55
073839 M18NRG5
073808 MHB3
073816 MB18
073826 M18HNRG3
073830 M18HNRG55
073811 MHB12
073833 M18HNRG12
073831 M18HNRGS

567745120

567745 180

567745 240

567745 320

567745 40
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Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 8-voudig Korrelgrootte
40

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 8-voudig Korrelgrootte
400

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 8-voudig Korrelgrootte
60

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 8-voudig Korrelgrootte
600

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 8-voudig Korrelgrootte
80

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 8-voudig Korrelgrootte
800

567745 400

567745 60

567745 600

567745 80

567745 800
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