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Garant criD
Extra legbord voor shadowboard-kast, Voor kastbreedte in G: 40

<l 7

Bestelgegevens

Bestelnummer 944195 40
GTIN 4062406151768
Artikelklasse 9GI
Omschrijving

T.b.v.:

Shadowboard-kasten nr. 944161 en 944163, alle GridLine kasten diepte 20G en kastbreedte 40G.
Bij de geleiderails kan een aanslagnok worden omgebogen voor verschillende shadowboard-
dieptes.

Kleur:

Legbord verzinkt, rails , altijd antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100 kg

Breedte: 950 mm

Dikte: 40 mm

Gewicht: 4 kg

Technische beschrijving

Breedte 950 mm
Dikte 40 mm
Gewicht 4 kg
Toepassingsgebied Stellingkast
Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde

vakbelasting (op metaal) LLD
Producttype Legbord
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