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) BOSCH
Rechte slijper Accu, Type: GGS18V23

p

Bestelgegevens

Bestelnummer 077263 GGS18V23
GTIN 3165140945721
Artikelklasse 03C
Omschrijving

Uitvoering:

Rechte slijper met accu met robuuste en belastbare borstelloze motor.

- Met lange hals en het prestatievermogen van een apparaat met kabel (komt overeen met
1000 watt).

Electronic Motor Protection (EMP), beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een

lange levensduur.

- Compacte uitvoering en gering gewicht voor een comfortabel gebruik.

- Bosch Electronic Cell Protection (ECP), beschermt de accu tegen overbelasting,
oververhitting en diepe ontlading.

Levering:

Zonder accu, zonder lader. Inclusief spantang 6 mm, 2 spansleutels SW 13 en SW 19, L-BOXX.

Technische beschrijving

Geschikte accu - leverancier/accutype/spanning Bosch 18V
Elektronische toerentalkeuze nee
maximale spantang-& 8 mm
Accuspanning 18V
Maximale vibratie volgens EN 3,5m/s’
Gewicht 1,8 kg
Toerentalbereik 22000 min’'
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Fabrikantnummer
Accutype
Aantal inbegrepen accu’s

Energievoorziening

GGS18V-23 LC
Lithium-ion
0

Accuvoeding

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype Rechte slijper
Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V
Acculader Type GAL18160C

Starterset 18 V/ 6,3 Ah click & goEneRacer
Producentaanduiding B1863

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V

Acculader Type 1880CV

073853 B18
073866 GAL18160C

P07341 B1863

073851 B18
073854 B18
073866 1880CV

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 21.02.2024 22:13

2/2



