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uvex

Laag model schoen zwart/oranje uvex 2, S3, EU-schoenmaat: 42

Bestelgegevens

Bestelnummer 09213542
GTIN 4031101609546
Artikelklasse 04V
Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en flexibele veiligheidsschoen. Geschikt bij chroomallergie. Wijdte 11.

- Distance Mesh-voeringmateriaal.

- 100 % metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.

- Tweelaags PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingseigenschappen.

- PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal voor aanzienlijk langere
standtijden.

- Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.

- ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen met gehydrofobeerd volnerf glad leder en elastische veters voor een snelle

sluiting. Met niet-metallische, doorloopremmende inlegzool.

Norm:

EN 1SO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergepriift nach DGUV Regel 191.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermkap: Composiet

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Doorloopzekerheid Textiel
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Materiaal teenbeschermkap
Kleur

Bovenmateriaal

Norm

Materiaal voering

Veiligheidsklasse

EU-schoenmaat

tegen binnendringen van water en wateropname
Serie

Geslacht

elektrostatische eigenschap

Producttype

Composiet
zwart/oranje
Rundleder

Inlegzoolvoorziening
typegoedgekeurd
volgens DGUV regel 191

Distance Mesh
S3
42
ja
uvex 2
Heren
EGB/ESD

Laag model veiligheidsschoen
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